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GN 923 Volants pleins

Aluminium

MATIERE
Fusion en aluminium avec revétement en résine époxy, finition mate.

CALOTTE DE FERMETURE
Technopolymeére & base de polyamide (PA) renforcé fibre de verre, cou-
leur gris clair.

EXECUTIONS STANDARDS

Trou alésé H7.

- GN 923-B-A: sans poignée.

- GN 923-B-R: avec poignée libre en technopolymere a base de polya-
mide (PA), couleur noire, finition mate.

Trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1 (voir page A-16)**non tra-

dotto™

- GN 923-K-A: sans poignée.

- GN 923-K-R: avec poignée libre en technopolymére a base de polya-
mide (PA), couleur noire, finition mate.

Suffixe couleur:

- SW: couleur noire RAL 9005.

- SR: couleur grise claire RAL 9006.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Rondelle pour fixation axiale GN 184 (voir page 677).
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GN 923-B-A
Code Description d1 d2 H7 d3 d4 b h 11 12 Rondelle 50
GN.68271 GN 923-80-B10-A-SW 80 10 26 17 13 7 16 26 GN 184-16 101
GN.68270 GN 923-80-B10-A-SR 80 10 26 17 13 7 16 26 GN 184-16 101
GN.68273 GN 923-80-B12-A-SW 80 12 26 17 13 7 16 26 GN 184-16 100
GN.68272 GN 923-80-B12-A-SR 80 12 26 17 13 7 16 26 GN 184-16 100
GN.68275 GN 923-100-B10-A-SW 100 10 28 22 14 9.5 17 30 GN 184-20 153
GN.68274 GN 923-100-B10-A-SR 100 10 28 22 14 9.5 17 30 GN 184-20 153
GN.68277 GN 923-100-B12-A-SW 100 12 28 22 14 9.5 17 30 GN 184-20 150
GN.68276 GN 923-100-B12-A-SR 100 12 28 22 14 9.5 17 30 GN 184-20 150
GN.68279 GN 923-125-B12-A-SW 125 12 31 22 15 1 18 33 GN 184-20 253
GN.68278 GN 923-125-B12-A-SR 125 12 31 22 15 1 18 33 GN 184-20 253
GN.68281 GN 923-125-B14-A-SW 125 14 31 22 15 1 18 33 GN 184-20 261
GN.68280 GN 923-125-B14-A-SR 125 14 31 22 15 1" 18 33 GN 184-20 261
GN.68283 GN 923-140-B14-A-SW 140 14 36 28.5 16.5 13 19 36 GN 184-25 338
GN.68282 GN 923-140-B14-A-SR 140 14 36 28.5 16.5 13 19 36 GN 184-25 338
GN.68285 GN 923-140-B16-A-SW 140 16 36 28.5 16.5 13 19 36 GN 184-25 333
GN.68284 GN 923-140-B16-A-SR 140 16 36 28.5 16.5 13 19 36 GN 184-25 333
GN.68287 GN 923-160-B14-A-SW 160 14 36 28.5 18 14.5 20 39 GN 184-25 432
GN.68286 GN 923-160-B14-A-SR 160 14 36 28.5 18 14.5 20 39 GN 184-25 432
GN.68289 GN 923-160-B16-A-SW 160 16 36 28.5 18 14.5 20 39 GN 184-25 450
GN.68288 GN 923-160-B16-A-SR 160 16 36 28.5 18 14.5 20 39 GN 184-25 450
GN.68291 GN 923-200-B18-A-SW 200 18 42 36 20.5 16 24 45 GN 184-32 780
GN.68290 GN 923-200-B18-A-SR 200 18 42 36 20.5 16 24 45 GN 184-32 780
GN.68293 GN 923-200-B20-A-SW 200 20 42 36 20.5 16 24 45 GN 184-32 765
GN.68292 GN 923-200-B20-A-SR 200 20 42 36 20.5 16 24 45 GN 184-32 765
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GN 923-B-R 15 %
Code Description d1 d2H7  d3 d4 b 1 12 13 r d7 Rondelle 52 e

16 26 435 2715 16 GN184-16 120
16 26 435 2715 16 GN184-16 120
16 26 435 275 16 GN184-16 100
16 26 435 275 16 GN184-16 100

GN.68295 GN 923-80-B10-R-SW 80 10 26 17 13
GN.68294 GN 923-80-B10-R-SR 80 10 26 17 13
GN.68297 GN 923-80-B12-R-SW 80 12 26 17 13
GN.68296 GN 923-80-B12-R-SR 80 12 26 17 13

~N N N~ T

|

GN.68299 GN 923-100-B10-R-SW 100 10 28 22 14 9.5 17 30 58 36 18 GN184-20 180 q?@
by
GN.68298 GN 923-100-B10-R-SR 100 10 28 22 14 9.5 17 30 58 36 18  GN184-20 180 18

GN.68301 GN 923-100-B12-R-SW = 100 12 28 22 14 9.5 17 30 58 36 18 GN184-20 300
GN.68300 GN 923-100-B12-R-SR 100 12 28 22 14 9'5 17 30 58 36 18  GN184-20 300
GN.68303 GN 923-125-B12-R-SW 125 12 31 22 15 1 18 33 61 455 22 GN184-20 340
GN.68302 GN 923-125-B12-R-SR 125 12 31 22 15 1" 18 33 61 455 22 GN184-20 340
GN.68305 GN 923-125-B14-R-SW 125 14 31 22 15 1 18 33 61 455 22 GN184-20 339
GN.68304 GN 923-125-B14-R-SR 125 14 31 22 15 1" 18 33 61 455 22 GN184-20 339
GN.68307 GN 923-140-B14-R-SW 140 14 36 285 165 13 19 36 76 52 24 GN184-25 420
GN.68306 GN 923-140-B14-R-SR 140 14 36 285 165 13 19 36 76 52 24 GN184-25 420
GN.68309 GN 923-140-B16-R-SW =~ 140 16 36 285 165 13 19 36 76 52 24  GN184-25 382

3

o

GN.68308 GN 923-140-B16-R-SR 140 16 36 285 165 13 19 36 76 52 24 GN184-25 382 §
GN.68311 GN 923-160-B14-R-SW = 160 14 36 285 18 14.5 20 39 76 61 24 GN184-25 543 E
GN.68310 GN 923-160-B14-R-SR 160 14 36 285 18 14.5 20 39 76 61 24 GN184-25 543 §
GN.68313 GN 923-160-B16-R-SW 160 16 36 28.5 18 14.5 20 39 76 61 24 GN184-25 540 E
GN.68312 GN 923-160-B16-R-SR 160 16 36 28.5 18 14.5 20 39 76 61 24 GN184-25 540 ;’:
GN.68315 GN 923-200-B18-R-SW =~ 200 18 42 36 20.5 16 24 45 85 775 25 GN184-32 880 S
GN.68314 GN 923-200-B18-R-SR 200 18 42 36 205 16 24 45 85 77.5 25 GN184-32 880 E
GN.68317 GN 923-200-B20-R-SW 200 20 42 36 20.5 16 24 45 85 775 25 GN184-32 889

GN.68316 GN 923-200-B20-R-SR 200 20 42 36 20.5 16 24 45 85 775 25 GN184-32 889 2
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[EJ” GN 923-K-A

/@ Code Description d1 d2 H7 d3 d4 b b1 h 11 12 t Rondelle 52
14 "GN68322 GN 923-50-K6-A-SW 50 6 20 13 13 2 7 16 26 7.1 GN184-12 66
GN.68321 GN 923-50-K6-A-SR 50 6 20 13 13 2 7 16 26 7.1 GN184-12 66
%»515 GN.68326 GN 923-50-K8-A-SW 50 8 20 13 13 2 7 16 26 9.1 GN184-12 65
GN.68325 GN 923-50-K8-A-SR 50 8 20 13 13 2 7 16 26 9.1 GN184-12 65
16 GN.68332 GN 923-80-K10-A-SW 80 10 26 17 13 3 7 16 26 114  GN184-16 101
—————  GN.68331 GN 923-80-K10-A-SR 80 10 26 17 13 3 7 16 26 114  GN184-16 101
@ GN.68336 GN 923-80-K12-A-SW 80 12 26 17 13 4 7 16 26 138 GN184-16 100
17 GN68335 GN 923-80-K12-A-SR 80 12 26 17 13 4 7 16 26 138  GN184-16 100
@ GN.70302 GN 923-100-K10-A-SW 100 10 28 22 14 3 95 17 30 114  GN184-20 153
78 GN.70301 GN 923-100-K10-A-SR 100 10 28 22 14 3 95 17 30 114  GN184-20 153
% GN.70306 GN 923-100-K12-A-SW 100 12 28 22 14 4 95 17 30 138  GN18420 150
19 GN.70305 GN 923-100-K12-A-SR 100 12 28 22 14 4 95 17 30 138  GN 18420 150
= GN.70322 GN 923-125:K12-A-SW = 125 12 31 22 15 4 11 18 33 138  GN184-20 253
é@ GN.70321 GN 923-125-K12-A-SR 125 12 31 22 15 4 1 18 33 138  GN184-20 253
— GN.70326 GN 923-125-K14-A-SW = 125 14 31 22 15 5 11 18 33 163  GN184-20 261
GN.70325 GN 923-125-K14-A-SR 125 14 31 22 15 5 11 18 33 16.3  GN 18420 261
GN.70342 GN 923-140-K14-A-SW 140 14 36 285 165 5 13 19 36 16.3  GN 18425 338
GN.70341 GN 923-140-K14-A-SR 140 14 36 285 165 5 13 19 36 16.3  GN184-25 338
GN.70346 GN 923-140-K16-A-SW 140 16 36 285 165 5 13 19 36 183  GN184-25 333
3 GN.70345 GN 923-140-K16-A-SR 140 16 36 285 165 5 13 19 36 183  GN 18425 333
_E GN.70362 GN 923-160-K14-A-SW 160 14 36 285 18 5 145 20 39 16.3  GN184-25 432
S GN.70361 GN 923-160-K14-A-SR 160 14 36 285 18 5 145 20 39 16.3  GN184-25 432
E GN.70366 GN 923-160-K16-A-SW 160 16 36 285 18 5 145 20 39 183  GN184-25 450
z GN.70365 GN 923-160-K16-A-SR 160 16 36 285 18 5 145 20 39 183  GN184-25 450
S GN.70382 GN 923-200-K18-A-SW 200 18 42 36 205 6 16 24 45 208  GN184-32 780
s GN.70381 GN 923-200-K18-A-SR 200 18 42 36 205 6 16 24 45 208  GN184-32 780
GN.70386 GN 923-200-K20-A-SW 200 20 42 36 205 6 16 24 45 228  GN184-32 765
3 GN.70385 GN 923-200-K20-A-SR 200 20 42 36 205 6 16 24 45 228  GN184-32 765
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GN 923-K-R 13
Code Description dl d2H7 d3 d4 b b1 h 11 12 13 r d7 t Rondelle 42 @
GN.68324 GN 923-50-K6-R-SW 50 6 20 13 13 7 16 26 20 16 13 71 GN 184-12 77 14—
GN.68323 GN 923-50-K6-R-SR 50 6 20 13 13 7 16 26 20 16 13 741 GN 184-12 77
GN.68328 GN 923-50-K8-R-SW 50 8 20 13 13 7 16 26 20 16 13 9.1 GN 184-12 76 15 =)
GN.68327 GN 923-50-K8-R-SR 50 8 20 13 13 7 16 26 20 16 13 9.1 GN 184-12 76 -
GN.68334 GN 923-80-K10-R-SW 80 10 26 17 13 7 16 26 435 275 16 114 GN 184-16 120 16 L
GN.68333 GN 923-80-K10-R-SR 80 10 26 17 13 7 16 26 435 275 16 1.4 GN 184-16 120 —
GN.68338 GN 923-80-K12-R-SW 80 12 26 17 13 7 16 26 435 275 16 13.8 GN 184-16 100 17?@
GN.68337 GN 923-80-K12-R-SR 80 12 26 17 13 7 16 26 435 275 16 13.8 GN184-16 100 L =
GN.70304 GN 923-100-K10-R-SW 100 10 28 22 14 95 17 30 58 36 18 114 GN 184-20 180 q%
GN.70303 GN 923-100-K10-R-SR 100 10 28 22 14 95 17 30 58 36 18 114 GN 18420 180 18
GN.70308 GN 923-100-K12-R-SW 100 12 28 22 14 95 17 30 58 36 18 13.8 GN 184-20 300 i
GN.70307 GN 923-100-K12-R-SR 100 12 28 22 14 95 17 30 58 36 18 13.8 GN184-20 300 79—

GN.70324 GN 923-125-K12-R-SW 125 12 31 22 15
GN.70323 GN 923-125-K12-R-SR 125 12 31 22 15
GN.70328 GN 923-125-K14-R-SW 125 14 31 22 15
GN.70327 GN 923-125-K14-R-SR 125 14 31 22 15
GN.70344 GN 923-140-K14-R-SW = 140 14 36 285 165
GN.70343 GN 923-140-K14-R-SR 140 14 36 285 165
GN.70348 GN 923-140-K16-R-SW 140 16 36 285 165

-
—y

18 33 61 455 22 13.8 GN 184-20 340
18 33 61 455 22 13.8 GN 184-20 340
18 33 61 455 22 16.3 GN 184-20 339
18 33 61 455 22 16.3 GN 184-20 339
19 36 76 52 24 16.3 GN 184-25 420
13 19 36 76 52 24 16.3 GN 184-25 420
13 19 36 76 52 24 18.3 GN 184-25 382

-
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GN.70347 GN 923-140-K16-R-SR 140 16 36 285 16.5 13 19 36 76 52 24 18.3 GN 184-25 382 §
GN.70364 GN 923-160-K14-R-SW 160 14 36 285 18 145 20 39 76 61 24 16.3 GN 184-25 543 E
GN.70363 GN 923-160-K14-R-SR 160 14 36 285 18 145 20 39 76 61 24 16.3 GN 184-25 543 E
GN.70368 GN 923-160-K16-R-SW 160 16 36 285 18 145 20 39 76 61 24 18.3 GN 184-25 540 E
GN.70367 GN 923-160-K16-R-SR 160 16 36 285 18 145 20 39 76 61 24 18.3 GN 184-25 540 :
GN.70384 GN 923-200-K18-R-SW 200 18 42 36 205 16 24 45 8 775 25 20.8 GN 184-32 880 s
GN.70383 GN 923-200-K18-R-SR 200 18 42 36 205 16 24 45 8 775 25 20.8 GN 184-32 880 E
GN.70388 GN 923-200-K20-R-SW = 200 20 42 36 205 16 24 45 8 775 25 22.8 GN 184-32 889

GN.70387 GN 923-200-K20-R-SR 200 20 42 36 205 16 24 45 8 775 25 22.8 GN 184-32 889 4
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