GN 464.2 Manopole zigrinate

Con perno antisfilamento, acciaio o0 acciaio INOX

SPECIFICHE

ACCIAIO

- Classe di resistenza 5

- Superficie visibile tornito di precisione
- Zincato, passivato blu ZB

ACCIAIO INOX AISI 303 NI
Finitura matt da sabbiatura

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le manopole zigrinate GN 464.2 sono utilizzate ad esempio per il
fissaggio di pannelli di copertura. Il perno d4 & antisfilamento. Al
posto del foro passante € necessaria una seconda filettatura d1,
eventualmente con un foro corrispondente d5..

Le opzioni di assemblaggio sono molteplici, in base al design e allo
spessore di bloccaggio richiesto al..a3 per la copertura, come
illustrato.
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GN 464.2-ZB
Codice Descrizione d, d, d;  dio2 ds Iy lp [ k h ay a a3 50
GN.56502 GN 464.2-M4-15-ZB M4 16 8 3.2 4.5 15 5 2 35 95 2+4 4+8 8+10 9
GN.56504 GN 464.2-M4-17-ZB M4 16 8 3.2 45 17 5] 2 35 95 4+6 6+10 10 =12 9
GN.56506 GN 464.2-M4-19-ZB M4 16 8 3.2 45 19 5 2 35 95 6+8 8+12 12+14 9
GN.56508 GN 464.2-M4-21-ZB M4 16 8 3.2 45 21 5 2 35 95 8+10 10+ 14 14 +16 9
GN.56522 GN 464.2-M5-18-ZB M5 20 10 4 55 18 6 25 4 1.5 25+4 4+105 105+12 16
GN.56524 GN 464.2-M5-20-ZB M5 20 10 4 5.5 20 6 25 4 11.5 4+6 6+12 12+14 16
o GN.56526 GN 464.2-M5-22-ZB M5 20 10 4 55 22 6 25 4 11.5 6+8 8+14 14 +16 16
§3‘ GN.56528 GN 464.2-M5-26-ZB M5 20 10 4 55 26 6 25 4 115 8+12 12+16 16+ 18 17
‘t" GN.56542 GN 464.2-M6-24-ZB M6 24 12 4.8 6.5 24 8 3 5 15 3+6 6+13 13+16 30
3 GN.56544 GN 464.2-M6-26-ZB M6 24 12 4.8 6.5 26 8 & 5 15 6+8 8+16 16 + 18 30
kS GN.56546 GN 464.2-M6-30-ZB M6 24 12 4.8 6.5 30 8 3 5 15 8+12 12+18 18 +22 31
E GN.56548 GN 464.2-M6-34-ZB M6 24 12 4.8 6.5 34 8 & 5) 15 12+16 16 + 22 22 +26 31
S GN.56562 GN 464.2-M8-30-ZB M8 30 16 6.5 8.5 30 10 4 6 18 4+8 8+16 16 + 20 60
ui_’, GN.56564 GN 464.2-M8-34-ZB M8 30 16 6.5 8.5 34 10 4 6 18 8+12 12+20 20+ 24 61
GN.56566 GN 464.2-M8-38-ZB M8 30 16 6.5 8.5 38 10 4 6 18 12+ 16 16+ 24 24 +28 62
2 GN.56568 GN 464.2-M8-42-ZB M8 30 16 6.5 8.5 42 10 4 6 18 16 + 20 20+28 28 + 32 63
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Codice Descrizione d, d, d, dso2 ds ly I, I3 k h a, a, a; 5'3 19 %
GN.56501 GN 464.2-M4-15-NI M4 16 8 3.2 45 15 5 2 35 95 2+4 4+8 8+10 9
GN.56503 GN 464.2-M4-17-NI M4 16 8 3.2 45 17 5 2 35 95 4+6 6+10 10 +12 9 %
GN.56505 GN 464.2-M4-19-NI M4 16 8 3.2 45 19 5 2 35 95 6+8 8+12 12+ 14 9 -
GN.56507 GN 464.2-M4-21-NI M4 16 8 3.2 45 21 5 2 35 95 8+10 10 =14 14 +16 9
GN.56521 GN 464.2-M5-18-NI M5 20 10 4 55 18 6 25 4 15 25+4 4+105 10.5+12 16
GN.56523 GN 464.2-M5-20-NI M5 20 10 4 55 20 6 25 4 15 4+6 6+12 12+ 14 17
GN.56525 GN 464.2-M5-22-NI M5 20 10 4 55 22 6 25 4 15 6+8 8+14 14 +16 17 -
GN.56527 GN 464.2-M5-26-NI M5 20 10 4 55 26 6 25 4 15 8+12 12+16 16+ 18 17 §’,
GN.56541 GN 464.2-M6-24-NI M6 24 12 4.8 6.5 24 8 3 5 15 3+6 6+13 13+16 30 g
GN.56543 GN 464.2-M6-26-NI M6 24 12 4.8 6.5 26 8 3 5 15 6+8 8+16 16+ 18 30 2
GN.56545 GN 464.2-M6-30-NI M6 24 12 4.8 6.5 30 8 3 5 15 8+12 12+18 18+ 22 31 3
GN.56547 GN 464.2-M6-34-NI M6 24 12 4.8 6.5 34 8 3 5 15 12+16 16 + 22 22+26 31 ‘E‘
GN.56561 GN 464.2-M8-30-NI M8 30 16 6.5 8.5 30 10 4 6 18 4+8 8+16 16 + 20 60 g
GN.56563 GN 464.2-M8-34-NI M8 30 16 6.5 8.5 34 10 4 6 18 8+12 12+20 20+24 61 ,_,1_,)
GN.56565 GN 464.2-M8-38-NI M8 30 16 6.5 8.5 38 10 4 6 18 12+ 16 16 + 24 24 +28 62
GN.56567 GN 464.2-M8-42-NI M8 30 16 6.5 8.5 42 10 4 6 18 16 + 20 20+28 28 + 32 63 3
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