GN 743.1 Indicatori di livello olio

per alte temperature, alluminio

P
ESECUZIONI STANDARD 1 @
Alluminio, finitura lucida:

- GN 743.1-A: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU). ,\}J
- GN 743.1-B: senza riflettore. 2

Alluminio anodizzato in colore nero:
- GN 743.1-AS: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU). |
- GN 743.1-BS: senza riflettore.

VISIERA
Vetro di sicurezza ESG.

GUARNIZIONE
Rondella piana in FKM tipo VITON®*,

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO
180°C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Gliindicatori di livello GN 743.1 possono essere utilizzati anche su serbatoi
per olio in pressione (dati di resistenza a richiesta).

ACCESSORI A RICHIESTA

Ghiere di ritegno in ottone GH. (vedi pag. 1574) (solo filettature Gas) o

per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore 9 / =
ab5mm. 9¢

* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers. GN 743.1-A GN 743.1-B <\

GN 743.1-AS GN 743.1-BS ‘Q\ y

10

GN 743.1-A GN 743.1-AS
Codice Descrizione Codice Descrizione d1 d2 d3 I 12 s 52
GN.37700  GN 743.1-7-M14X1,5-A GN.72106  GN 743.1-7-M14X1,5-AS 7 M14X1,5 20 7.5 6.5 18 7
GN.37701  GN 743.1-11-M16x1.5-A  GN.72116  GN 743.1-11-M16X1,5-AS 1 M16x1.5 22 8 7.5 20 8
GN.37703  GN 743.1-14-M20x1.5-A  GN.72126  GN 743.1-14-M20X1,5-AS 14 M20x1.5 26 8.5 7.5 23 10
GN.37705  GN 743.1-18-M26x1.5-A  GN.72136  GN 743.1-18-M26X1,5-AS 18 M26x1.5 32 9 8 30 18
GN.37707  GN 743.1-18-M27x1.5-A  GN.72138  GN 743.1-18-M27X1,5-AS 18 M27x1.5 32 9 8 30 18
GN.37709  GN 743.1-24-M33x1.5-A  GN.72146  GN 743.1-24-M33X1,5-AS 24 M33x1.5 40 11 8.5 36 26
GN.37711  GN 743.1-32-M40x1.5-A  GN.72156  GN 743.1-32-M40X1,5-AS 32 M40x1.5 50 12 9 46 39
GN.37713  GN 743.1-32-M42x1.5-A  GN.72158  GN 743.1-32-M42X1,5-AS 32  M42x1.5 50 12 9 46 43
GN.37714  GN 743.1-7-G1/4-A GN.72101  GN 743.1-7-G1/4-AS 7 G1/4 20 7.5 6.5 18 8 N
GN.37715  GN 743.1-11-G3/8-A GN.72111  GN 743.1-11-G3/8-AS 11 G3/8 22 8 75 20 9 18 'Q:f
GN.37717  GN 743.1-14-G1/2-A GN.72121  GN 743.1-14-G1/2-AS 14 G1/2 26 8.5 7.5 23 1 —_—
GN.37719  GN 743.1-18-G3/4-A GN.72131  GN 743.1-18-G3/4-AS 18 G 34 32 9 8 30 18 */)\
GN.37721  GN 743.1-24-G1-A GN.72141  GN 743.1-24-G1-AS 24 G1 40 11 8.5 36 26 /Q
GN.37723  GN 743.1-32-G1%-A GN.72153  GN 743.1-32-G1%-AS 32 G11/4 50 12 9 46 42 —
GN.37725  GN 743.1-32-G1%-A GN.72151  GN 743.1-32-G1'4-AS 32 G112 60 13 9 55 45

GN 743.1-B GN 743.1-BS
Codice Descrizione Codice Descrizione d1 d2 d3 i 12 s 52
GN.37730  GN 743.1-7-M14X1,5-B GN.72107  GN 743.1-7-M14X1,5-BS 7 M14X1,5 20 7.5 6.5 18 7 o
GN.37731  GN 743.1-11-M16x1.5-B GN.72117  GN 743.1-11-M16X1,5-BS 1 M16x1.5 22 8 7.5 20 8 K]
GN.37733  GN 743.1-14-M20x1.5-B  GN.72127  GN 743.1-14-M20X1,5-BS 14 M20x1.5 26 8.5 7.5 23 10 g
GN.37735  GN 743.1-18-M26x1.5-B  GN.72137  GN 743.1-18-M26X1,5-BS 18  M26x1.5 32 9 8 30 18 _E
GN.37737  GN 743.1-18-M27x1.5-B  GN.72139  GN 743.1-18-M27X1,5-BS 18 M27x1.5 32 9 8 30 18 'g
GN.37739  GN 743.1-24-M33x1.5-B  GN.72147  GN 743.1-24-M33X1,5-BS 24 M33x1.5 40 11 8.5 36 26 K
GN.37741  GN 743.1-32-M40x1.5-B  GN.72157  GN 743.1-32-M40X1,5-BS 32 M40x1.5 50 12 9 46 39 S
GN.37743  GN 743.1-32-M42x1.5-B  GN.72159  GN 743.1-32-M42X1,5-BS 32 M42x1.5 50 12 9 46 43 g_
GN.37744  GN 743.1-7-G1/4-B GN.72102  GN 743.1-7-G1/4-BS 7 G1/4 20 7.5 6.5 18 8 =
GN.37745  GN 743.1-11-G3/8-B GN.72112  GN 743.1-11-G3/8-BS 11 G3/8 22 8 7.5 20 9 3
GN.37747  GN 743.1-14-G1/2-B GN.72122  GN 743.1-14-G1/2-BS 14 G1/2 26 8.5 7.5 23 1 a
GN.37749  GN 743.1-18-G3/4-B GN.72132  GN 743.1-18-G3/4-BS 18 G 34 32 9 8 30 18 8
GN.37751  GN 743.1-24-G1-B GN.72142  GN 743.1-24-G1-BS 24 G1 40 1 8.5 36 26 <
GN.37753  GN 743.1-32-G1%+-B GN.72154  GN 743.1-32-G1"+-BS 32 G11/4 50 12 9 46 42
GN.37727  GN 743.1-32-G1%-B GN.72152  GN 743.1-32-G14-BS 32 G11/2 60 13 9 55 45 1563

G ﬁgfn‘}er Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte. 1112019 e‘e’a



