VTR.

Tecnopolimero

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, arancio, finitura
lucida.

CALOTTINA COPRIBOCCOLA
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore grigio chiaro RAL
7035 (C3), finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

- VTR-B: boccola ottone, foro passante filettato, con calottina.

- VTR-FP: boccola ottone, foro passante filettato, senza calottina.

- VTR-N: foro quadro, senza calottina.

- VTR-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremita terminale
smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-10), con
calottina.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Manopole con calottina nei colori standard: nero (C9), arancio (C2),
giallo (C4), azzurro (C5) e rosso (C6).
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Codice Descrizione Codice Descrizione D déH L d1 12 h 52
83002-R-C3  VTR.32-C2-B-M5-C3  83001-R-C3 = VTR.32-C9-B-M5-C3 32 M5 26 14 16 10 7
83012-R-C3 VTR.32-C2-B-M6-C3  83011-R-C3  VTR.32-C9-B-M6-C3 32 M6 26 14 16 12 9
83402-R-C3  VTR.40-C2-B-M6-C3  83401-R-C3 = VTR.40-C9-B-M6-C3 40 M6 30 16 17 12 1
83412-R-C3 VTR.40-C2-B-M8-C3  83411-R-C3  VTR.40-C9-B-M8-C3 40 M8 30 16 17 14 13
83802-R-C3  VTR.50-C2-B-M8-C3  83801-R-C3 = VTR.50-C9-B-M8-C3 50 M8 35 19 19 14 18
k) 83812-R-C3  VTR.50-C2-B-M10-C3  83811-R-C3  VTR.50-C9-B-M10-C3 50 M10 35 19 19 16 22
g’, 84202-R-C3  VTR.60-C2-B-M10-C3  84201-R-C3 = VTR.60-C9-B-M10-C3 60 M10 41 22 22 16 30
;t‘: 84212-R-C3  VTR.60-C2-B-M12-C3  84211-R-C3  VTR.60-C9-B-M12-C3 60 M12 41 22 22 18 32
(7]
5 VTR-FP
% Codice Descrizione D deH L di d2 I2 h 52
§‘ 83021 VTR.32 FP-M5 32 M5 14 14 10 4 6 5
§ 83421 VTR.40 FP-M6 40 M6 18 16 12 5 8 8
83821 VTR.50 FP-M8 50 M8 22 19 16 6 10 14
228 84221 VTR.60 FP-M10 60 M10 26 22 19 7 12 22

Eles a 712021 Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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Codice Descrizione D SH9 L d1 d2 12 h 52 12@
83031 VTR.32 N-5x5 32 5 14 14 10 4 6 4 @\7
83431 VTR.40 N-6x6 40 6 18 16 12 5 8 7 13@
83831 VTR.50 N-6x6 50 6 22 19 16 6 10 12 |
83836 VTR.50 N-7x7 50 7 22 19 16 6 10 11
84231 VTR.60 N-7x7 60 7 26 22 19 7 12 18 14
VTR-p %
) . 15 =8
Codice Descrizione D dég L di | 12 5D —_—
(o)
83041-R-C3  VTR.32-C9-p-M5x10-C3 32 M5 26 14 10 16 9 16@
83042-R-C3  VTR.32-C9-p-M5x20-C3 32 M5 26 14 20 16 10 —_—
83043-R-C3  VTR.32-C9-p-M5x40-C3 32 M5 26 14 40 16 13 Q‘X\
83051-R-C3  VTR.32-C9-p-M6x10-C3 32 M6 26 14 10 16 10 177 &
83052-R-C3  VTR.32-C9-p-M6x20-C3 32 M6 26 14 20 16 13 q% 3
83053-R-C3  VTR.32-C9-p-M6x40-C3 32 M6 26 14 40 16 15 18 >
83441-R-C3  VTR.40-C9-p-M6x10-C3 40 M6 30 16 10 17 14
83442-R-C3  VTR.40-C9-p-M6x20-C3 40 M6 30 16 20 17 15 %
83443-R-C3  VTR.40-C9-p-M6x40-C3 40 M6 30 16 40 17 19 -
83451-R-C3  VTR.40-C9-p-M8x16-C3 40 M8 30 16 16 17 19
83452-R-C3  VTR.40-C9-p-M8x30-C3 40 M8 30 16 30 17 25
83453-R-C3  VTR.40-C9-p-M8x50-C3 40 M8 30 16 50 17 30
83841-R-C3  VTR.50-C9-p-M8X16-C3 50 M8 35 19 16 19 28
83842-R-C3  VTR.50-C9-p-M8X30-C3 50 M8 35 19 30 19 32
83843-R-C3  VTR.50-C9-p-M8X50-C3 50 M8 35 19 50 19 37 °
83851-R-C3  VTR.50-C9-p-M10x20-C3 50 M10 35 19 20 19 35 g
83852-R-C3  VTR.50-C9-p-M10x30-C3 50 M10 35 19 30 19 40 ‘t“
83853-R-C3  VTR.50-C9-p-M10x50-C3 50 M10 35 19 50 19 50 b3
84241-R-C3  VTR.60-C9-p-M10x20-C3 60 M10 41 22 20 22 46 S
84242-R-C3  VTR.60-C9-p-M10x30-C3 60 M10 41 22 30 22 48 %
84243-R-C3  VTR.60-C9-p-M10x50-C3 60 M10 41 22 50 22 60 §'
84251-R-C3  VTR.60-C9-p-M12x20-C3 60 M12 41 22 20 22 57 §
84252-R-C3  VTR.60-C9-p-M12x30-C3 60 M12 41 22 30 22 65 —
84253-R-C3  VTR.60-C9-p-M12x50-C3 60 M12 41 22 50 22 80 229

Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
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