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SPECIFIKATIONER
STÅL
	- Egenskapsklass 5
	- Precisionssvarvad synlig yta
	- Förzinkat, blåpassiverat ZB

ROSTFRITT STÅL AISI 303 NI
Sandblästrad matt yta

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
GN 464.2 lettrade vred används till exempel för att fästa täckpaneler. 
Tappen d4 är utdragningssäker. I stället för det genomgående hålet 
krävs en andra gänga d1, eventuellt med ett motsvarande hål d5.
Det finns ett antal monteringsalternativ beroende på panelens 
utformning och erforderliga infästningstjocklek a1 ... a3, enligt nedan. 

 

GN 464.2-ZB

Kod Benämning d1 d2 d3 d4 -0.2 d5 l1 l2 l3 k h a1 a2 a3

GN.56502 GN 464.2-M4-15-ZB M4 16 8 3.2 4.5 15 5 2 3.5 9.5 2 ÷ 4 4 ÷ 8 8 ÷ 10 9

GN.56504 GN 464.2-M4-17-ZB M4 16 8 3.2 4.5 17 5 2 3.5 9.5 4 ÷ 6 6 ÷ 10 10 ÷ 12 9

GN.56506 GN 464.2-M4-19-ZB M4 16 8 3.2 4.5 19 5 2 3.5 9.5 6 ÷ 8 8 ÷ 12 12 ÷ 14 9

GN.56508 GN 464.2-M4-21-ZB M4 16 8 3.2 4.5 21 5 2 3.5 9.5 8 ÷ 10 10 ÷ 14 14 ÷ 16 9

GN.56522 GN 464.2-M5-18-ZB M5 20 10 4 5.5 18 6 2.5 4 11.5 2.5 ÷ 4 4 ÷ 10.5 10.5 ÷ 12 16

GN.56524 GN 464.2-M5-20-ZB M5 20 10 4 5.5 20 6 2.5 4 11.5 4 ÷ 6 6 ÷ 12 12 ÷ 14 16

GN.56526 GN 464.2-M5-22-ZB M5 20 10 4 5.5 22 6 2.5 4 11.5 6 ÷ 8 8 ÷ 14 14 ÷ 16 16

GN.56528 GN 464.2-M5-26-ZB M5 20 10 4 5.5 26 6 2.5 4 11.5 8 ÷ 12 12 ÷ 16 16 ÷ 18 17

GN.56542 GN 464.2-M6-24-ZB M6 24 12 4.8 6.5 24 8 3 5 15 3 ÷ 6 6 ÷ 13 13 ÷ 16 30

GN.56544 GN 464.2-M6-26-ZB M6 24 12 4.8 6.5 26 8 3 5 15 6 ÷ 8 8 ÷ 16 16 ÷ 18 30

GN.56546 GN 464.2-M6-30-ZB M6 24 12 4.8 6.5 30 8 3 5 15 8 ÷ 12 12 ÷ 18 18 ÷ 22 31

GN.56548 GN 464.2-M6-34-ZB M6 24 12 4.8 6.5 34 8 3 5 15 12 ÷ 16 16 ÷ 22 22 ÷ 26 31

GN.56562 GN 464.2-M8-30-ZB M8 30 16 6.5 8.5 30 10 4 6 18 4 ÷ 8 8 ÷ 16 16 ÷ 20 60

GN.56564 GN 464.2-M8-34-ZB M8 30 16 6.5 8.5 34 10 4 6 18 8 ÷ 12 12 ÷ 20 20 ÷ 24 61

GN.56566 GN 464.2-M8-38-ZB M8 30 16 6.5 8.5 38 10 4 6 18 12 ÷ 16 16 ÷ 24 24 ÷ 28 62

GN.56568 GN 464.2-M8-42-ZB M8 30 16 6.5 8.5 42 10 4 6 18 16 ÷ 20 20 ÷ 28 28 ÷ 32 63
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Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
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GN 464.2 Lettrade vred
Med glidskyddstapp, stål eller rostfritt stål

STAINLESS
STEEL

INOX
RoHS
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GN 464.2-NI� INOX

Kod Benämning d1 d2 d3 d4 -0.2 d5 l1 l2 l3 k h a1 a2 a3

GN.56501 GN 464.2-M4-15-NI M4 16 8 3.2 4.5 15 5 2 3.5 9.5 2 ÷ 4 4 ÷ 8 8 ÷ 10 9

GN.56503 GN 464.2-M4-17-NI M4 16 8 3.2 4.5 17 5 2 3.5 9.5 4 ÷ 6 6 ÷ 10 10 ÷ 12 9

GN.56505 GN 464.2-M4-19-NI M4 16 8 3.2 4.5 19 5 2 3.5 9.5 6 ÷ 8 8 ÷ 12 12 ÷ 14 9

GN.56507 GN 464.2-M4-21-NI M4 16 8 3.2 4.5 21 5 2 3.5 9.5 8 ÷ 10 10 ÷ 14 14 ÷ 16 9

GN.56521 GN 464.2-M5-18-NI M5 20 10 4 5.5 18 6 2.5 4 11.5 2.5 ÷ 4 4 ÷ 10.5 10.5 ÷ 12 16

GN.56523 GN 464.2-M5-20-NI M5 20 10 4 5.5 20 6 2.5 4 11.5 4 ÷ 6 6 ÷ 12 12 ÷ 14 17

GN.56525 GN 464.2-M5-22-NI M5 20 10 4 5.5 22 6 2.5 4 11.5 6 ÷ 8 8 ÷ 14 14 ÷ 16 17

GN.56527 GN 464.2-M5-26-NI M5 20 10 4 5.5 26 6 2.5 4 11.5 8 ÷ 12 12 ÷ 16 16 ÷ 18 17

GN.56541 GN 464.2-M6-24-NI M6 24 12 4.8 6.5 24 8 3 5 15 3 ÷ 6 6 ÷ 13 13 ÷ 16 30

GN.56543 GN 464.2-M6-26-NI M6 24 12 4.8 6.5 26 8 3 5 15 6 ÷ 8 8 ÷ 16 16 ÷ 18 30

GN.56545 GN 464.2-M6-30-NI M6 24 12 4.8 6.5 30 8 3 5 15 8 ÷ 12 12 ÷ 18 18 ÷ 22 31

GN.56547 GN 464.2-M6-34-NI M6 24 12 4.8 6.5 34 8 3 5 15 12 ÷ 16 16 ÷ 22 22 ÷ 26 31

GN.56561 GN 464.2-M8-30-NI M8 30 16 6.5 8.5 30 10 4 6 18 4 ÷ 8 8 ÷ 16 16 ÷ 20 60

GN.56563 GN 464.2-M8-34-NI M8 30 16 6.5 8.5 34 10 4 6 18 8 ÷ 12 12 ÷ 20 20 ÷ 24 61

GN.56565 GN 464.2-M8-38-NI M8 30 16 6.5 8.5 38 10 4 6 18 12 ÷ 16 16 ÷ 24 24 ÷ 28 62

GN.56567 GN 464.2-M8-42-NI M8 30 16 6.5 8.5 42 10 4 6 18 16 ÷ 20 20 ÷ 28 28 ÷ 32 63
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Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
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